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43樹脂ネジ/
ボルト/ナット

N-0000-Nセットナベ小ネジ

L

KW（外径d－厚さt）

ネジ径
KW

ナイロン
d-t

L 品　番

M2 4.3-0.5

3 N－0203－N
4 N－0204－N
5 N－0205－N
6 N－0206－N
6.5 N－0206.5－N
8 N－0208－N
10 N－0210－N

M2.6 5.5-0.8

4 N－2604－N
5 N－2605－N
6 N－2606－N
8 N－2608－N
10 N－2610－N

M3 8.0-0.8

4 N－0304－N
5 N－0305－N
6 N－0306－N
8 N－0308－N
10 N－0310－N
12 N－0312－N
15 N－0315－N
17 N－0317－N
18 N－0318－N
20 N－0320－N
25 N－0325－N

M4 10-1.0

8 N－0408－N
10 N－0410－N
12 N－0412－N
14 N－0414－N
16 N－0416－N
20 N－0420－N
25 N－0425－N
30 N－0430－N
35 N－0435－N

N-0000ナベ小ネジ  

LH

φ
D

ネ
ジ
径

ネジ径 ピッチ-D-H L 品　番

M2 0.4-3.3-1.4

3 N－0203
4 N－0204
5 N－0205
6 N－0206
6.5 N－0206.5
8 N－0208
10 N－0210

M2.6 0.45-4.3-1.5

4 N－2604
5 N－2605
6 N－2606
8 N－2608
10 N－2610

M3 0.5-5.5-2.1

4 N－0304
5 N－0305
6 N－0306
8 N－0308
10 N－0310
12 N－0312
15 N－0315
17 N－0317
18 N－0318
20 N－0320
25 N－0325

M4 0.7-7-2.5

8 N－0408
10 N－0410
12 N－0412
14 N－0414
16 N－0416
20 N－0420
25 N－0425
30 N－0430
35 N－0435

NNT-00ナット（2種）  

HD

ネジ径

ネジ径 ピッチ-D H 品　番

M2 0.4－4 1.4 NNT－02
M2.6 0.45－5 2 NNT－26
M3 0.5－5.5 2.5 NNT－03
M4 0.7－7 3.3 NNT－04

ご注文個数 50個～

ご注文個数 50個～ご注文個数 50個～

N/N–N/NNT
●ナイロン小ネジ（十字穴付）, ナット　●Nylon screws, nut　●尼龙螺钉（十字），螺母

仕　様
●小ネジ  ・材　　　質／ナイロン66

ワッシャー   ・色　　　　／半透明
　（ＫＷ）  ・熱変形温度／1.82MPa…75℃
 ・ＵＬ規 格 ／UL94V－2（材料）
・RoHS対応製品
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