
Ｎo． 品名 サイズ A B L 継手

1 NW16-400-1-2W 6.35 36.8 SS-400-1-2W

2 NW16-600-1-4W 9.53 43.9 SS-600-1-4W

3 NW16-810-1-6W 12.7 47.4 SS-810-1-6W

4 NW25-400-1-2W 6.35 36.8 SS-400-1-2W

5 NW25-600-1-4W 9.53 43.9 SS-600-1-4W

6 NW25-810-1-6W 12.7 47.4 SS-810-1-6W

7 NW40-400-1-2W 6.35 36.8 SS-400-1-2W

8 NW40-600-1-4W 9.53 43.9 SS-600-1-4W

9 NW40-810-1-6W 12.7 47.4 SS-810-1-6W

10 NW50-400-1-2W 6.35 36.8 SS-400-1-2W

11 NW50-600-1-4W 9.53 43.9 SS-600-1-4W

12 NW50-810-1-6W 12.7 47.4 SS-810-1-6W

KF50 75

ミラプロ NW変換アダプタ (くい込み継手)

KF16 30

KF25 40

KF40 55

NW変換アダプタ (くい込み継手変換）

・真空配管 NW規格と、Swagelok(R)の継ぎ手を変換。

安心の高品質・短納期でお届けします。

・サイズはKF16～50で取り揃え

ミスミ限定型番！


