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商品体系

外形図■ （単位 mm）

コンビタイプには「取付用ねじ」が付属しています。取付用ねじ寸法 ● ➜ B-210ページ
品名中の ● □には、減速比を表す数字が入ります。
接続ケーブルを付属している製品は、品名中の◇にケーブルの長さを表す -1（1m）、-2（2m）、-3（3m）のいずれかが入ります。

標準タイプ・30W ●
モーター／平行軸ギヤヘッド◇

品名 モーター部品名 ギヤヘッド部品名 減速比 L 質量kg CAD

BLE23A□S◇
BLE23C□S◇
BLE23S□S◇

BLEM23-GFS GFS2G□

5∼20 34 A694A
30∼100 38 A694B1.1

200 43 A694C
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ハウジング：5557-06R-210(MOLEX) 

ハウジング：43025-0600(MOLEX)

◇キー・キーみぞ（付属品）

モーターケーブルϕ9

保護接地端子 M4

モーター／中空軸フラットギヤヘッド◇
BLE23A□F◇、BLE23C□F◇、BLE23S□F◇
モーター：BLEM23-GFS
ギヤヘッド：GFS2G□FR
質量：1.4kg
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ハウジング：5557-06R-210(MOLEX) 

ハウジング：43025-0600(MOLEX)
モーターケーブルϕ9

保護接地端子 M4

◇キー（付属品）

丸シャフトタイプ◇
BLE23AA◇、BLE23CA◇、BLE23SA◇
モーター：BLEM23-A
質量：0.6kg

A696
4×ϕ4.5穴

ハウジング：5557-06R-210(MOLEX) 

ハウジング：43025-0600(MOLEX)
モーターケーブルϕ9

保護接地端子 M4
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