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  A、B、C、D=標準在庫品　A、B、C、D=Standard stock item.　　  □=特定代理店在庫品　□=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.
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CARBIDE 
DRILLS 

超硬
ドリル
INDEXABLE 
DRILLS 

インデキサブル
ドリル
DIAMOND 
DRILLS 

ダイヤモンド
ドリル
VP-GOLD 
DRILLS 

VP-ゴールド
ドリル
EX-GOLD 
DRILLS 

EX-ゴールド
ドリル
TDXL 
DRILLS 

スラスター
ドリル
LATHE 
DRILLS 

旋盤用
ドリル
STEEL FRAME/
HARD DRILLS 

鉄骨用/
ハードドリル
GENERAL-PURPOSE 
DRILLS 

ストレート
ドリル

CHAMFERING 

穴面取り

FLAT DRILLS/
COUNTERBORING 

フラットドリル/
座ぐり
CARBIDE 
REAMER 

超硬
リーマ
MULTIPURPOSE 
TURNING 

多機能
旋削用
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オフセット方向
Offset direction

ツールNo. 呼び 外径 全長 有効加工深さ シャンク径 シャンク長 最大オフセット量 最大加工径 適用インサート 在庫 標準価格
EDP No. Designation DC OAL LU DCON LS ADJLX DCX Applicable Inserts Stock (Yen)

7803311 P4D1200FS20M03 12 111 48

20 50

0.4 12.8

①

C

50,900
7803312 P4D1250FS20M03 12.5 113 50 13.3 50,900
7803313 P4D1300FS20M03 13 115 52 0.3 13.6 50,900
7803314 P4D1350FS20M03 13.5 117 54 0.2 13.9 50,900
7803315 P4D1400FS20M03 14 119 56 14.4 50,900
7803316 P4D1450FS20M03 14.5 121 58 0.1 14.7 50,900
7803317 P4D1500FS20M04 15 125 60 0.4 15.8

②

66,900
7803318 P4D1550FS20M04 15.5 127 62

0.3
16.1 66,900

7803319 P4D1600FS20M04 16 129 64 16.6 66,900
7803320 P4D1650FS20M04 16.5 131 66 17.1 66,900
7803321 P4D1700FS20M05 17 136 68 0.6 18.2

③

66,900
7803322 P4D1750FS20M05 17.5 138 70 0.5 18.5 66,900
7803390 P4D1750FS25M05 144

25 56

66,900
7803323 P4D1800FS25M05 18 146 72 19.0 66,900
7803324 P4D1850FS25M05 18.5 148 74 0.4 19.3 66,900
7803325 P4D1900FS25M06 19 150 76 0.6 20.2

④

66,900
7803326 P4D1950FS25M06 19.5 152 78 0.5 20.5 66,900
7803327 P4D2000FS25M06 20 154 80 0.4 20.8 66,900
7803328 P4D2050FS25M06 20.5 156 82 21.3 66,900
7803329 P4D2100FS25M07 21 163 84 0.6 22.2

⑤

66,900
7803330 P4D2150FS25M07 21.5 165 86 22.7 66,900
7803331 P4D2200FS25M07 22 167 88 0.5 23.0 66,900
7803332 P4D2250FS25M07 22.5 169 90 23.5 66,900
7803333 P4D2300FS25M07 23 171 92 0.4 23.8 66,900
7803391 P4D2350FS25M07 23.5 173 94

0.3
24.1 66,900

7803334 P4D2350FS32M07 177 32 60 66,900
7803392 P4D2400FS25M07 24 175 96 25 56 24.6 66,900
7803335 P4D2400FS32M07 179 32 60 66,900
7803393 P4D2450FS25M07 24.5 177 98 25 56 0.2 24.9 66,900
7803336 P4D2450FS32M07 181 32 60 66,900
7803394 P4D2500FS25M08 25 179 100 25 56 0.7 26.4

⑥

71,400
7803337 P4D2500FS32M08 183 32 60 71,400
7803395 P4D2550FS25M08 25.5 181 102 25 56 0.6 26.7 71,400
7803338 P4D2550FS32M08 185

32 60

71,400
7803339 P4D2600FS32M08 26 187 104 0.5 27.0 71,400
7803340 P4D2650FS32M08 26.5 189 106 27.5 71,400
7803341 P4D2700FS32M08 27 191 108 0.4 27.8 71,400
7803342 P4D2800FS32M08 28 195 112 0.3 28.6 71,400
7803343 P4D2850FS32M08 28.5 197 114 0.2 28.9 71,400

単位 :mm　Unit:mm

インデキサブルドリル 4Dタイプ
INDEXABLE DRILL  4D TYPE

P4D

G-LIST No.｜FL1084 インデキサブルドリルにとって非常に困難な4D 深さの穴加工を安定して
行えるドリルです。
It drills deep, 4D holes in a stable manner, work that is ordinarity difficult to achieve 
with a double-flute, single-edge indexable type.

■加工径最大調整量
Max Offset Amount of Effective Dia.

info

油穴付き  with Coolant Hole

1. レンチは別途ご購入下さい。 1. The wrenches are sold separately from the cutters.

NEXT外径 DC 29 ～63
次ページへ

切削条件	Cutting 
 Conditions │P.409

OSGアプリならお気に入りのカタログをメールで送信 ▶▶▶ P.6

商品シリーズ
標準サイズ在庫完備！タングが無し！タングレスインサートあります。

Parts & Supply series See p.959 for details
※詳細は を参照下さい。P.959▶

OSGのPSシリーズ


