
表148：EGH, MEGH, EGH-L, MEGH-Lシリーズ寸法表 
型　　　　番 組合せ寸法 ベ　ア　リ　ン　グ　寸　法 レ　ー　ル

標準型 防錆型 H H0 T0 W L w ℓ L1 F M×ℓ1 T h P

EGH15 MEGH15 28 3  9.5 34  59 26 26 40.2 25 M4×6 15 13   60
EGH20 MEGH20

30 4.5 12 44
 70

32
36 48.5

25.5 M5×6.5 20 16.3   60
EGH20L MEGH20L  98 50 76.5

EGH25 MEGH25
40 5.8 12.5 48

 80
35

35 57.5
34.2 M6×9 23 19.2   60

EGH25L MEGH25L 109 50 86.9

EGH30 MEGH30
45 7 16 60

 95
40

40 67.8
38 M8×12 28 22.8   80

EGH30L MEGH30L 131 60 103.5

EGH35 MEGH35
55 7.5 18 70

112
50

50 80.5
47.5 M8×12 34 26   80

EGH35L MEGH35L 154 72 122.5

EGH45 MEGH45
70 8.9 20.5 86

129
60

60 94
61.1 M10×18 45 31.1 105

EGH45L MEGH45L 174 80 139

呼ビ番号 EGH25 －CG
型　番

×1300－2

グリース

レール長さ
レール１本に使用するベアリング数
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表149：標準レール長さ 
型　　　　番 レ　　　ー　　　ル
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