
セット品名 速度制御範囲（r/min） 定格トルク
（N-m）

起動トルク※
（N-m)0 1000 2000 3000 4000

CBA-30CDF 0.12 0.18

セット品名 速度制御範囲（r/min） 最大許容トルク
（N-m） ギヤ比

0 25 50 75 100 200 400 600 800

CBA-30CKF-SA 0.54 1:5

CBA-30CKF-SB 1.1 1:10

CBA-30CKF-SC 1.6 1:15

CBA-30CKF-SD 2.2 1:20

CBA-30CKF-SE 3.1 1:30

CBA-30CKF-SF 5.2 1:50

CBA-30CKF-SG 6.0 1:100

セット品名
0 25 50 75 100 200 400 600 800 最大許容トルク

（N-m） ギヤ比速度制御範囲（r/min）

モ　デ　ル 定格出力
[W] 軸仕様 電源ユニットパッケージ

品名
価　格
（税　別）

モータ＆ドライバセット
品名 電源ユニット

CBA-30
電源ユニットパッケージ

30 Dカット CBA-30CDF-PS ¥26,490 CBA-30CDF 24V/100W

CBA-30ギヤード電源
ユニットパッケージ

30
ギヤヘッド
キー溝

CBA-30CKF-SA-PS ¥34,790 CBA-30CKF-SA 24V/100W

CBA-30CKF-SB-PS ¥34,790 CBA-30CKF-SB 24V/100W

CBA-30CKF-SC-PS ¥34,790 CBA-30CKF-SC 24V/100W

CBA-30CKF-SD-PS ¥34,790 CBA-30CKF-SD 24V/100W

CBA-30CKF-SE-PS ¥36,790 CBA-30CKF-SE 24V/100W

CBA-30CKF-SF-PS＊ お問い合わせください CBA-30CKF-SF＊ 24V/100W

CBA-30CKF-SG-PS＊ お問い合わせください CBA-30CKF-SG＊ 24V/100W

セット内容

スピードレンジ／トルク

1. モータ

4. ドライバ電源ケーブル

2. ドライバ

5. 取扱説明書
3. ドライバ信号ケーブル

6. 平行キー（ギヤードタイプのみ）

DC24V30W

標準

2段速運転
（内部/外部切替）

ギヤード

モータ

NEW

ラインナップ一覧

モ　デ　ル 定格出力
[W] 軸仕様 モータ＆ドライバセット

品名
価　格
（税　別） ギヤ比

CBA-30標準タイプ

30 Dカット CBA-30CDF ¥18,500 －

CBA-30ギヤードタイプ

30
ギヤヘッド
キー溝

CBA-30CKF-SA ¥26,800 1:5

CBA-30CKF-SB ¥26,800 1:10

CBA-30CKF-SC ¥26,800 1:15

CBA-30CKF-SD ¥26,800 1:20

CBA-30CKF-SE ¥28,800 1:30

CBA-30CKF-SF＊ お問い合わせください 1:50

CBA-30CKF-SG＊ お問い合わせください 1:100

＊ 2011年4月発売予定

＊ 2011年4月発売予定

CBA-30シリーズ
DCブラシレスモータ ＆ ドライバセット

●幅広い速度制御範囲（90～3,000 r/min　速度比 1:33）

●業界最小・最軽量クラスのモータドライバ

●安定した速度制御（速度変動率 0.5%以下）

●2段階スピード設定機能搭載（内部ボリューム/外部入力）

●セーフスタート機能搭載による安全設計

●加速時間・減速時間設定、瞬時停止が可能

●回転数パルス出力によるモータの速度モニターが可能

●豊富な保護機能（過負荷、過速度、過熱、過不足電圧保護）

●すぐに使える電源ユニットパッケージをご用意

●豊富なギヤードラインナップ（ギヤ比1: 5～1:100）

●¥18,500～（標準タイプ） ¥26,800～（ギヤードタイプ）  

CBA-30シリーズの特長

モータ＆ドライバセット

標準タイプ

ギヤードタイプ

電源ユニットパッケージ

※ 起動トルク：5秒以内、2,000回転以下

※電源ユニットパッケージ品には電源が付属します。

小型、高機能な 30W DC ブラシレスモータ＆ドライバ

サイズ W65mm×D51mm×H33mm　重量 80ｇ
小型機器への組込み、スペース節約に最適です。

業界最小、最軽量クラスのモータドライバ

65mm
51mm

33mm

安定した速度制御と安全機能
負荷、温度、電源電圧の各変動（仕様値）に対して、速度
変動率0.5%以下を実現。安定した速度制御が可能です。
過負荷による速度低下からの復帰時に、急激な加速を防止
するセーフスタート機能を内蔵しています。

幅広い速度制御範囲
90～ 3,000 r/min（速度比1:33）の幅広い速度制御に
対応しました。

※ギヤードタイプの場合、出力軸の回転数はギヤ比に依存します。
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連続運転領域

2 段速運転による速度設定が可能
ドライバ内部ボリュームでの速度設定と、外部直流電圧入
力による速度設定が I/Oにより切替可能。
用途に応じたスピード設定が可能です。

内部VR設定スピード

外部直流電圧入力スピード
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