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ศูนย�กลางจุดหมุนของมือจับ 

PAT.PEND.

A-1481-F-3

A-1481-F-5

กุญแจ�No.TAK60
Key

กุญแจ�No.0200
Key

ขนาดการเจาะรูพาแนล
Panel drilling dimensions

A-1481-F-3・4
A-481-F-3・4
A-1481N-3～6
A-481N-3～6

※ A-1481-F-5/6, 
A-481-F-5/6 จะมี
รูปทรงของชิ้นส�วน
สําหรับยึดแตกต�าง
กัน

※ Shape of stopper 
plate differs with 
A-1481-F-5/6 
and A-481-F-5/6.

No.TAK60 No.0200
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เมื่อกดที่ปุ�มกด คันโยกก็จะถูก
บังคับให�ดันขึ้น
The lever is forcibly 
l i fted by pushing 
the button.
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A-1481-F-5・6
A-481-F-5・6

※ ชิ้นส�วนสําหรับยึด
ของ A-1481-F-5/6 
จะใช� AC-1025-53 
ไปดัดพับแปรรูป และ
ชิ้นส�วนสําหรับยึด
ของ A-481-F-5/6 จะ
ใช� C-25-53 ไปดัดพับ
แปรรูป

※ The stopper plate 
for A-1481-F-5/6 
is AC-1025-53 
and that for 
A-481-F-5/6 is 
AC-25-53 further 
worked with a 
bend.

สินค�าที่ขึ้นทะเบียนมือจับสําหรับประตูทนไฟคือ A-1481N (No. 0200)

มือจับสําหรับประตูทนไฟเป�นผลิตภัณฑ�ที่ขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการรับรองอุปกรณ�แผงไฟสําหรับใช�ฉุกเฉิน ฯลฯ ของ JSIA (บริษัท)
WATERPROOF  FLUSH  HANDLES
มือจับแบนกันนํา้พร�อมกลไกการบังคับดันออก

A-1481-F/N, A-481-F/N, A-481-RC　มอืจับแบบหมนุผิวเรยีบ

ลักษณะเด�น　Feature
�ที่ครอบกุญแจมีอุปกรณ�มาตรฐานคือ�TAK60�กุญแจเปลี่ยนได�รุ�น
ใหม�พร�อมแผ�นป�ดกันฝุ�นที่มีการควบคุมที่ยอดเยี่ยม�
(A-1481-F/A-481-F)
�ใช�โครงสร�างที่มือจับจะถูกบังคับดันขึ้นถ�าออกแรงกดปุ�ม
�มีความเข�ากันได�กับ�H-83,�84,�86�ของบริษัท�Nitto�Kogyo�ใน
การเจาะรูแผ�นพาแนล
ประเภทกันนํา้�(ใช�โอริงก�/ปะเก็นแบบแผ�น)
�แบบใช�ได�ทั้งซ�ายและขวา�(สามารถพลิกชิ้นส�วนสําหรับยึดและ
แคมเพื่อประกอบได�ทั้งซ�ายและขวา)

�The�lock�comes�standard�with�the�TAK60,�a�new-style�
reversible�key�with�an�easy-to-use�dustproof�shutter.�
(A-1481-F/A-481-F)
�The�mechanism�is�incorporated�that�the�handle�is�forced�
out�by�pressing�the�button.
�Panel�drilling�dimensions�are�same�as�Nitto-Kogyo-made�
H-83,�84,�86.
Waterproof.�(using�O-ring�and�sheet�packing)
�For�both�left-hand�and�right-hand�use.�(the�left�and�right�
can�be�changed�by�reversing�the�cam�and�stopper�plate)

�〔A-1481〕
ข�อมูล
จําเพาะ

วัสด:ุ�เหล็กหล�อสแตนเลส�(SUS304)
การจัดการผิวหน�า:�ทําผิวด�านแบบขึ้นเส�นแฮร�ไลน�
�อุปกรณ�ที่แนบมา:�กุญแจ�2�ดอก/ชุดสกรู/ชิ้นส�วน
สําหรับยึดเฉพาะ/แผ�นวัสดุติดตั้ง

�〔A-481〕
ข�อมูล
จําเพาะ

วัสด:ุ�ซิงค�อัลลอย�(ZDC)
การจัดการผิวหน�า:�ชุบเซิร�จไลท�โครเมียม�(MZCr)
�อุปกรณ�ที่แนบมา:�กุญแจ�2�ดอก/ชุดสกรู/ชิ้นส�วน
สําหรับยึดเฉพาะ/แผ�นวัสดุติดตั้ง

การใช�งานตู�ไฟ/แผงจ�ายไฟ/แผงควบคุม
หมายเหตุ �กรุณาประกอบโดยใช�โรลเลอร�ยูนิตสําหรับก�านเสา�

(AC-25-RA/RB/RC)�ในการขันแน�นประตู
�รับผลิตระบบมาสเตอร�,�ระบบเป�ดได�ด�วยกุญแจ
หมายเลขเดียวกันตามที่ระบุ,�กุญแจต�างกันด�วยเช�น
กัน�กรุณาติดต�อสอบถาม�(FA-1481-F,�A-481-F)
�สามารถเพิ่มความหนาของแผ�นวัสดุได�โดยการเปลี่ยน
สกรูสําหรับยึดติด
　A-481-F-3-F5:�4mm�(M5×14�SW)
�รับผลิต�A-481-F-5:�ชิ้นส�วนสําหรับยึด�3�จุดด�วยเช�น
กัน

�แนะนาํให�ทา�“สารป�องกันการคลายตัว”�ที่น็อตสําหรับ
การติดตั้งชิ้นส�วนสําหรับยึดของผลิตภัณฑ�นี้เพื่อ
ป�องกันการคลายตัว
�มีสินค�า�A-481�แบบชุบโครเมียมอีกด�วย�กรุณาติดต�อ
สอบถาม

�〔A-1481〕
Specifi-
cations

Material:�Cast�stainless�steel�(SUS304)
Finish:�Hairline�finish
�Accessories:�Two�keys,�screws,�stopper�plate�
and�installation�plate

�〔A-481〕
Specifi-
cations

Material:�Zinc�alloy�(ZDC)
Finish:�Satellite�chrome�plating�(MZCr)
�Accessories:�Two�keys,�screws,�exclusive�
stopper�plate,�fixing�plate

Specific�
use

�Cubicles,�distribution�boards,�control�boards,�
etc.

Remarks �Use�with�the�roller�unit�for�rod�(AC-25-RA,�RB,�
RC)�together�to�tighten�the�door
�It�can�be�adapted�to�a�panel�thickness�by�
replacing�the�screws.

　A-481-F-3～F5：4mm�(M5�X�14�SW)
�It�is�recommended�that�thread-locking�fluid�
be�used�to�prevent�loosening�of�the�mounting�
screws�for�the�catch.




