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AP-85, A-164N, A-84　มอืจับ/มอืจับสาํหรบัดึง

● : ผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10　▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10  
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▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
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AP-85
ทําจากพลาสติก

A-164N
ทําจากพลาสติก

A-84
ทําจากหนัง

ลักษณะเด�น　Feature
ใช�พลาสติกไวนิลคลอไรด�ทําให�ได�สัมผัสที่นุ�มนวลเมื่อใช�งาน
ใช�แหนบแผ�นที่ส�วนของมือจับ
Soft touch polyvinyl chloride resin.
Grip section is equipped with plate spring.

ข�อมูล
จําเพาะ

วัสด:ุ  ตัวอุปกรณ�: พลาสติก ABS (สีดํา)
มือจับ: อิลาสโตเมอร�(TPE)

อุปกรณ�ที่แนบมา: น็อตตัวเมียสําหรับการติดตั้ง
แรงที่ใช�แขวนหรือห�อยได�: 196N

การใช�งานอุปกรณ�ตรวจวัด/อุปกรณ�สื่อสาร
กรุณาใช�งานในอุณหภูมิปกติ
 กรุณาตรวจสอบข�อมูลให�ถี่ถ�วนก�อนใช�สารป�องกันการ
คลายตัวและสารละลายอื่นๆ

Specifi-
cations

Material:  Main body: ABS resin (black) 
Grip: Elastomer (TPE)

Accessories: Installation Nuts
Hanging load: 196N

Specific useMeasuring or communication equipment
Use the product in normal temperatures.
 Be sure to test adequately when using a 

solvent such as thread-locking fluid.

ลักษณะเด�น　Feature
ใช�แหนบแผ�นที่ส�วนของมือจับ
ขารองทําจากสแตนเลสจึงมีความทนต�อความกัดกร�อนสูง
Grip section is equipped with plate spring.
Corrosion-resistant stainless steel brackets.

ข�อมูล
จําเพาะ

มวลผลิตภัณฑ�: 49g
วัสด:ุ โพลีไวนิลคลอไรด� (PVC)
แรงที่ใช�แขวนหรือห�อยได�: 200N

การใช�งานอุปกรณ�ตรวจวัด/อุปกรณ�สื่อสาร
หมายเหตุ  ในตอนที่ติดตั้งแผ�นโลหะ กรุณาเจาะรูสําหรับใช�หยุด

การหมุน

Specifi-
cations

Mass: 49g
Material: Polyvinyl chloride (PVC)
Hanging load: 200N

Specific useMeasuring or communication equipment
Remarks  When attaching the metal plates, drill holes to 

prevent rotation.

ลักษณะเด�น　Feature
ใช�แหนบแผ�นที่ส�วนของมือจับ
Grip section is equipped with plate spring.

ข�อมูลจําเพาะวัสด:ุ หนัง (ดํา)
แรงที่ใช�แขวนหรือห�อยได�: 98N

การใช�งานอุปกรณ�ตรวจวัด

SpecificationsMaterial: Genuine leather (black)
Hanging load: 98N

Specific useMeasuring equipment

เลขที่สินค�า
Product No. 

มวลผลิตภัณฑ� (g)
Mass 

รหัส
Code 

AP-85-1 ● 2D/3D 100 00909

เลขที่สินค�า
Product No. 

รหัส
Code 

A-164N ▲ 2D/3D 04669

เลขที่สินค�า
Product No. 

มวลผลิตภัณฑ� (g)
Mass 

รหัส
Code 

A-84-1 3D 60 00215
A-84-3 2D/3D 50 00216

148 20.520.5

2-φ4.2
รูสําหรับแผ�นโลหะ 2-φ3.5

hole in metal plate

0

0

0

0

0 0 00 00

ขนาดการเจาะรูพาแนล
Panel drilling dimensions




