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C-131, C-96, C-1072　ทีจั่บยดึประตู

SQUARE-SHAPED  CATCHES

ROLLER  CATCHES

CORNER  CATCHES

ตัวยึดดูรากอนแบบเหลี่ยม

ตัวจับแบบโรลเลอร�

ตัวยึดสําหรับมุม

C-131
ทําจากพลาสติก

C-96
ทําจากพลาสติก

ลักษณะเด�น　Feature
ทําจากพลาสติกจึงทําให�การทํางานเป�นไปอย�างราบรื่น
 It's made of plastic so operation is smooth.

ข�อมูล
จําเพาะ

วัสด:ุ  ตัวอุปกรณ�: พอลิอะซีทัล (POM) (สีขาว)
ฐานรอง: พอลิเอไมด� (PA6) (สีขาว)

การใช�งาน เฟอร�น�เจอร�/ล็อคเกอร�/ตู�เก็บของ
หมายเหตุ  ดูรากอน®(พอลิอะซีทัล (POM)) เป�น

เครื่องหมายการค�าจดทะเบียนของบริษัทโพลี
พลาสติก

Specifi-
cations

Material:  Main body: Polyacetal (POM) (white) 
Base plate: Polyamide (PA) (white)

Specific useFurniture, lockers and cabinets
Remarks  DURACON® 〔polyacetal (POM)〕 is a registered 

trademark of Polyplastics.

ลักษณะเด�น　Feature
ทําจากพลาสติกจึงทําให�การทํางานเป�นไปอย�างราบรื่น
 It's made of plastic so operation is smooth.

ข�อมูล
จําเพาะ

วัสด:ุ  ตัวอุปกรณ�/ฐานรอง: พอลิอะซีทัล (POM)  
(สีขาว)
ส�วนโรลเลอร�: โพลิเอทิลีน (PE)

การใช�งาน เฟอร�น�เจอร�/ล็อคเกอร�/ตู�เก็บของ
หมายเหตุ น็อตที่แนะนาํ: สกรูหัวนูนแฉก, น็อตหัวไบดิ�ง M3

Specifi-
cations

Material:  Main body and Base plate: 
Polyacetal (POM) (white) 
Roller: Polyethylene (PE)

Specific use Furniture, lockers and cabinets
Remarks  Recommended screws: Cross recessed round 

screw: binding head screw M3

ลักษณะเด�น　Feature
เน��องจากทําจากสแตนเลสจึงมีความทนต�อความกัดกร�อนสูง

Corrosion-resistant stainless steel is used.

ข�อมูล
จําเพาะ

มวลผลิตภัณฑ�: 15g
วัสด:ุ  แผ�นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)
การจัดการผิวหน�า: ขัดเรียบ
แรงในการดึงออก: 19N

การใช�งาน อุปกรณ�ตรวจวัด/แผงจ�ายไฟ

Specifi-
cations

Mass: 15g
 Material:  Cold rolled stainless steel plate 

(SUS304)
Finish: Barrel polishing
Removal load: 19N

Specific use Measuring equipment and distribution boards

C-1072
ทําจากสแตนเลส 

● : ผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10　▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10  

● : ผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10　▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10  

● : ผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10  
▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

เลขที่สินค�า
Product No. 

แรงอ�างอิงในการดึงออก N
Removal load 

แรงอ�างอิงในการใส�เข�า N
Insertion load (reference) 

มวลผลิตภัณฑ� (g)
Mass 

รหัส
Code 

C-131 ● 2D/3D 17 18 3 20405

เลขที่สินค�า
Product No. （L₁） L₂ L3 L4 W₁ W₂ H₁ H₂ t P₁ P₂ （P3）

แรงอ�างอิงสําหรับการใส�เข�าและถอดออก N
Insertion/removal load มวลผลิตภัณฑ� (g)

Mass 
รหัส

Code ถอดออก
Removal 

ใส�เข�า
Insertion 

C-96-1 ● 2D/3D 25.2 14 7.5 9 31.3 32 12.6 16.5 2 24.4 23.6 19.7 29 24 4 20367
C-96-2 2D 20 12 6 7.5 29 26 11.3 13.5 1.7 21.5 20 15.2 16 11 2 20368

เลขที่สินค�า
Product No. 

รหัส
Code 

C-1072 ● 2D 20831

C-131

ฐานรอง Base plate ตัวอุปกรณ� Main body




