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色仕様
記号 🄻🄻🄻 ライトグレー /グレー 🄱🄱🄱 ブラック /グレー 🄶🄶🄶 ブラック /グリーン

色

構成内容 ■ PA = ポリアミドの略称

No. 名　称 材　質
1 キャップ　　 ※PA66 / PA66GF
2 コネクタ本体 　PA66・TPE
3 ナット　　　 　PA66

※THA452シリーズのキャップはPA66になります。

■ 本体とゴムブッシュが一体成型され、隙間のない構造なので、防水性に優れています。

型番・寸法・標準価格 ■ THA45シリーズをご注文の際は必ず、型番末尾□に L・B・Gの色記号をつけて下さい。

型　番
G 適合ケーブル径

L H
最大 SW A d m 入	数 標準価格 /袋

ネジ規格 ネジ外径 取付穴径 最小 最大
THA450-16S□ M16×1.5 15.3 φ15.7  5  7.5 8 29.5 19 21.6 24 5 1 / 袋 180
THA450-16L□ M16×1.5 15.3 φ15.7  7.5  9.5 8 29.5 19 21.6 24 5 1 / 袋 180
THA451-20□ M20×1.5 20 φ20.2 10.5 14 8 31 24 26.3 26.5 7 1 / 袋 210
THA451-20-2□ M20×1.5 20 φ20.2 φ6×2 8 31 24 26.3 26.5 7 1 / 袋 210
THA452-25□ M25×1.5 25 φ25.2 14 17 8 34 29 32 35.2 6 1 / 袋 280

型　番 入　数 標準価格 /袋 ■ 数量の多い場合は、単価の安い50個パックをご購入下さい。

THA450-16S□-P 50 / 袋  7,820
THA450-16L□-P 50 / 袋  7,820
THA451-20□-P 50 / 袋  9,560
THA451-20-2□-P 50 / 袋  9,560
THA452-25□-P 50 / 袋 12,920

3 2 1

外観寸法図

THA45 SERIES シームレス型ケーブルグランド

テクニカルデータ

保護等級 :  IP68  5bar/1h
水深50mに1時間相当の防水
使用温度範囲 : -40℃～＋125℃
EN50262 VarAに準拠
※規格の概要はP5−77をご参照下さい。
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