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3

内部有効寸法 386 21.5

12

貼付ゴム足

8-M3X5（サラネジ）

8-M3（シャーシ取付用ネジ穴）

12-座付丸皿M3×5

付属ビス：ケース色記号BB
M3×6皿三価黒クロメート×16
M3×5座付丸皿三価黒クロメート×12

ケース色記号SS
M3×6皿ニッケル×16
M3×5座付丸皿ニッケル×12

オプション部品（別売）

シャーシ
HYCシリーズ
P10−6

L型取付金具
HYCLシリーズ
P10−6

天底板用ヘクサロビュラビス
MR3-5Z
P13−48

外観寸法図 ■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

型番・寸法・標準価格
型　番

W H D 規格 自重
（kg） 標準価格SS 標準価格BB

● シルバー ● ブラック
NEW HYR 44-43-23SS NEW HYR 44-43-23BB 482.6 44 231 EIA 1.9 11,250 13,150
NEW HYR 44-43-33SS NEW HYR 44-43-33BB 482.6 44 330 EIA 2.6 14,470 18,240

HYR 88-43-23SS HYR 88-43-23BB 482.6 88 231 EIA 2.8 12,980 15,520
NEW HYR 88-43-33SS NEW HYR 88-43-33BB 482.6 88 330 EIA 3.7 17,510 21,100

HYR133-43-23SS HYR133-43-23BB 482.6 133 231 EIA 3.6 14,640 17,250
NEW HYR133-43-33SS NEW HYR133-43-33BB 482.6 133 330 EIA 4.7 21,090 24,860
NEW HYR177-43-23SS NEW HYR177-43-23BB 482.6 177 231 EIA 4.5 18,990 21,510
NEW HYR177-43-33SS NEW HYR177-43-33BB 482.6 177 330 EIA 5.9 25,870 30,630

取付例
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