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構成内容
No. 名　称 個 数 材　質 表面処理
1 取手　　　　　　　　　　　　 1 A6063S-T5 梨地アルマイト
2 取付ビス（M4×10ナベSW付） 2 鉄  　　　　 三価クロメート

型番・寸法・標準価格
型　番

P W 入　数 標準価格 / 袋化学梨地
ブラックアルマイト（B）

化学梨地
シルバーアルマイト（K）

OH- 55B OH- 55K  55  61.5 2セット / 袋 980
OH- 70B OH- 70K  70  76.5 2セット / 袋 990
OH- 85B OH- 85K  85  91.5 2セット / 袋 1,040
OH-100B OH-100K 100 106.5 2セット / 袋 1,090
OH-120B OH-120K 120 126.5 2セット / 袋 1,120
OH-140B OH-140K 140 146.5 2セット / 袋 1,220
OH-170B OH-170K 170 176.5 2セット / 袋 1,270
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型番・寸法・標準価格
型　番

P 入　数 標準価格 / 袋化学研磨
アルマイト（S）

化学梨地
ブラックアルマイト（B）

KH- 70S KH- 70B  70 2セット / 袋 800
KH-100S KH-100B 100 2セット / 袋 950

OH SERIES アルミ取手

KH SERIES 角度付アルミ丸棒取手
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構成内容
No. 名　称 個 数 材　質 表面処理
1 取手　　　　　　　　　　　　 1 A5056S 研磨・梨地アルマイト
2 取付ビス（M4×10ナベSW付） 2 鉄　　　 三価クロメート　　　
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